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www.southco.com/R4

• Actionnement mono ou
multipoints

• Compatible avec toute une
gamme de loquets rotatifs

• Étanche

Matériaux et finition
Corps: nylon chargé fibre de verre, 
noir

Palette: Alliage de zinc, noir poudré 
ou chromé

Notes de montage
Couple de serrage maximum des 
écrou de fixation 3 Nm

Notes
Pour la sélection des barillets 
et une présentation complète 
du système de choix de clés 
SOUTHCO® , voir section page 190

Peut être configuré avec 1 ou 2 
câbles. Pour la configuration des 
câbles, voir l’outil de sélection des 
câbles sur Southco.com

N° réf.
Voir tableau

Actionneur multipoint AC-20
Ouverture par poussée avec palette

TAILLE RÉELLE

51.1

27.3

29.6

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62

AC - 20 - 3 L  1 - PP - KC

KC  Codes de clé
 (Laisser vide pour les options de verrouillage 1, 2, 4, 5 et 9) 
*KD10 Clés différentes (uniquement si L = 3 ou 6) 
*MK10Passe-partout, clés différentes (seulement si L  = 6)

*�Disponibles par multiples de 10 avec 10 codes de clé 
différents. 

L  Options de verrouillage
0	 Non verrouillable
1	 Clé réversible (sans clé - R001) 
2	 Clé réversible (2 clés fournies - R001) 
3	 Clé réversible (clés différentes - 2 clés fournies)
4	 Clé standard (sans clé - CH751)
5	 Clé standard (2 clés fournies - CH751)
6	 Clé standard (clés différentes - 2 clés fournies)
9	 Pas de barillet installé (voir notes pour plus d’informations)

PP  Finition de la palette 
30	  Chrome poli
50	  Noir poudré

51.1
(2.01)

27.3
(.68)

29.6
(1.17)

Câble B

Câble A

Préparation du panneau

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62

Épaisseur de porte maximum - 8 
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•	 Actionnement mono ou  
	 multipoints
•	 Compatible avec toute une  
	 gamme de loquets rotatifs
•	 Étanche

Matériaux et finitions
Loquet: alliage de zinc, revêtement 
noir ou blanc poudré ou plaqué 
chrome Support de fixation : acier 
zingué

Notes de montage
Couple de serrage maximum des 
vis de montage 2.8 Nm  

Notes
Pour la sélection des barillets 
et une présentation complète 
du système de choix de clés 
SOUTHCO® , voir section page 190

Peut être configuré avec 1 ou 2 
câbles. Câble type 7 conseillé. 
Supports de maintien de câble 
vendus séparément. (Voir page 
323).  

N° réf.
Commander le loquet, les supports 
et les vis de fixation séparément

Pour le loquet, voir le tableau

Pour le support de fixation, 
commander la pièce R3-23-161-11

Voir le tableau pour les vis de 
fixation

Actionneur multipoint R3-22
Ouverture par poussée avec palette

R3 - 22 - 3 L  0 - F  0

F  Finition
1	 Chrome poli 
5	 Revêtement poudre noir 
7	 Revêtement poudre 	
	 blanche
 

L  Options de verrouillage
0	 Non-verrouillable 
1	 Clé réversible (sans clé - R001) 
2	 Clé réversible (2 clés fournies - R001)
	 Clé standard (sans clé - CH751)
5	 Clé standard (2 clés fournies - CH751)
9	 Pas de barillet installé (voir notes pour plus d’informations)

Vis pour support de fixation référence R3-23-161-11

Épaisseur de porte Vis autotaraudeuse No. 8 (en commander 4 par loquet)

1,5 - 4,8 R3-23-250-01

4,8 - 9,5 R3-23-250-02

Préparation du panneau

Support de montage

 (vendu séparément)
100 

118

100

85 9
118

2X 16.5 

1.5-9.5

118

32-50

Panneau arrière  
de la porte

Panneau avant  
de la porte

Panneau 
arrière

Panneau arrière

116

18.2

128.7 

22-50 

32-50 

Bride
avant

Brideavant

Câbles
Multipoint (non fournis)

68.5110

71

102
	 Support de 
montage
R3-23-161-11
(vendu séparément)

Clips de maintien de câble

 inclus

Vis de fixation (4x) voir tableau 
ci-dessous

(vendues séparément)
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Actionneur  AC-15
Grande poignée Montage en façade

•	 Montage par l'arrière
•	 Style de montage en façade
•	 �Actionnement par traction 

directe
•	 �Nombreuses options de 

codes de clé
•	 Option sans serrure

Matériaux et finition
Boîtier, poignée, liaison : 
nylon renforcé chargé fibre de verre, 
noir

Inserts filetés : laiton brut

Joints de boîtier et de poignée :  
mousse adhésive, noire

Notes de montage
Vis de montage (1x M6) non fournie. 
Longueur de vis recommandée = 
épaisseur du panneau +10,0 (.39) 
 
Le couple de serrage des écrous de 
fixation ne doit pas dépasser 7 Nm 
(62 in-lbf)

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

AC - 15 - 1 L  1 - 11 - KC
KC   Codes de clé

 (Omettre pour les options de verrouillage 0, 1, 2, 4, 5 et 9) 
*KD10 Clés différentes (seulement si L  =3 ou 6) 
*MK10 Passe-partout différent (seulement si L  =6)

*�Fournies par multiples de 10 avec 10 codes de clé différents

L   Options de verrouillage
0	 Sans serrure 
1	 Clé réversible (sans clé - R001) 
2	 Clé réversible (2 clés fournies - R001) 
3	 Clé réversible (clés différentes - 2 clés fournies) 
4	 Clé standard (sans clé - CH751) 
5	 Clé standard (2 clés fournies - CH751) 
6	 Clé standard (clés différentes - 2 clés fournies) 
9	 Sans barillet installé (voir notes pour plus de renseignements)

TAILLE RÉELLE

Sélection de la référence

Notes :
Pour la sélection des barillets, les 
informations détaillées concernant 
les clés et une présentation 
complète du système de choix de 
clés de SOUTHCO®, voir la section 
PK sur les barillets.

Pour les options de codes de clé 
spéciaux,  
veuillez contacter Southco.
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218.2

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

Référence

Poignée de déclenchement R4-0-51292

Matériaux et finition

Référence du kit tire-câble
Support de 

poulie
Support de barillet

AC-15-901-79
Acier, 

galvanisé
Moulé sous pression en 

zinc et en aluminium

Poignée de déclenchement

Tire-câble

Préparation du panneau

Préparation du panneau

Câbles vendus séparément

16 vis M6
Tête à six pans creux

Support de barillet

Sous-ensemble support de poulie

6 ± 0.1

6 ± 0.1

23.1 ± 0.2

120 ± 0.3

34 ± 0.3

26.2 ± 0.2
17.1 ± 0.2

43.3

22

3x Ø7 ±0.1
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TAILLE REELLE

TAILLE REELLE

Référence

AC-60-101-11

Référence

AC-70-101-11

Orientation du 
câble

Épaisseur de 
panneau

Course du 
câble

Position 1 12,5 maximum 11,1 

Position 2 16 maximum 13,2

•	 Montage en façade
•	 Grande surface de saisie
•	 Actionnement par tirage

Matériaux et finitions
Boîtier : PC/ABS, noir poignée en T 
et coulisse :  nylon chargé fibre de 
verre, noir 
Clip : Acétal noir 
Ressort : acier inoxydable passivé 
Référence
Voir tableau

Actionneur mono point AC
Poignée en T

Actionneur mono point AC
Palette et boîtier en plastique

•	 Montage par l'avant
•	 Affleurant
•	 Deux options de montage de 	
	 câble

Matériaux et finitions
Palette et boîtier : nylon chargé 
fibre de verre, noir 
Ressort : acier inoxydable passivé

Référence
Voir tableau

www.southco.com/AC

Sens de tirage

45
Boîtier

Poignée en T

60 

104.5

117 Open

25±0.2

40±0.2 

4 x Ø 4.5±0.1 
(montage sur 

trous traversant)

56

Clip de maintien 
de câble 20.8

21.7 23

108.3 Panneau

Épaisseur 
de panneau

Position de câble 1

5.7

38.3

53.7

28.7

80±0.3 
2 x Ø 4.5±0.1 
(montage sur 
trous traversant)

91.6±0.3
5.8±0.1

42±0.5
21±0.2

4 x R5 Max.

Position de câble 2
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TAILLE REELLE

TAILLE
REELLE

Référence

AC-80-101-11

Actionneur mono point AC
Bouton poussoir

•	 Affleurant
•	 Visserie de montage 
	 fournie

Matériaux et finitions
Bouton poussoir et boîtier :  
PC/ABS, noir 
Came : nylon chargé fibre de verre, 
noir 
Ressort : acier inoxydable passivé

 
 
Référence
Voir tableau

Actionneur mono point AC
Palette et boîtier en aluminium

•	 Montage par l'avant
•	 Trois options de montage 
	 de câble
•	 Profil peu saillant
•	 Matériau résistant

Matériaux et finitions
Palette et boîtier :  
Aluminium, revêtement poudre noir

Notes
Le modèle AC-75 ne peut être 
associé qu'à un câble à embout 
court (câble de type 6 ou 7).

Référence

AC-75-101-11

Orientation  
du câble

Épaisseur  
de panneau

Course  
du câble

Position 1 12,5 maximum 11,1

Position 2 16 maximum 13,2 

Position 3 16 maximum 13,2

Référence
Voir tableau

49.213

96.2

30.3

Position de câble 3

Position 
de câble 2

Position 
de câble 1

81

38.9

18.9

4X R5 Max

Porte

2X Ø 4.5 ±0.1
(montage sur 
trous traversant)

73

4 ±0.1 

35.2

35.9 49.213

96.2

30.3

Position de câble 3

Position 
de câble 2

Position 
de câble 1

81

38.9

18.9

4X R5 Max

Porte

2X Ø 4.5 ±0.1
(montage sur 
trous traversant)

73

4 ±0.1 

35.2

35.9

Bouton Ø 26
6

64.6

Panneau de porte

Écrou de fixation

Boîtier

26
Épaisseur de panneau max.

Came

Ø 32 +1
-0

30±0.2  
Préparation du 
trou en forme 
de double D

13.7 (course du câble)

Ø 38
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ACTUAL SIZETAILLE REELLE

Actionneur mono et multipoint AC-50
Poignée à pression

•	 �Options actionnement mono 
ou multipoint

•	 �Adapté aux constructions 
tubulaires ou aux surfaces 
de montage arrondies 

Matériaux et finition
Cache, bouton, boîtier : nylon 
renforcé de fibre de verre, noir 
Levier : acier, zingué ou aluminium 
moulé sous pression, finition nickel

Notes de montage
• �Tube d’installation d'un diamètre 

minimum de 26.8 mm

•  �Le couple de serrage des vis 
d’installation ne doit pas 
dépasser 2 N•m (vis ou rivets à 
tête fraisée recommandés)

www.southco.com/AC

Référence

AC-50-101-11

Référence

AC-50-301-11

Actionnement simple

Préparation du panneau

Actionnement multipoint

Déplacement du bouton

161.4
(6.35)

4.5
(.18)

15.2

21.7

129.5

141.4

18

6.7

44
(1.73)

28.2
(1.11)

R 13.4
(.53) 20

(.8)

2X M5 
filetées

169.2

47.5

4.5 20

28.2

12

15

Déplacement du câble (des deux côtés)

20.95.9

129.6

141.4

169.2

44

4.5 20

28.2

12

13
Déplacement du bouton

Déplacement du câble

Sens de tirage

Clip de retenue compris
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TAILLE REELLE

64	 -	 40	 -	 4	 L  	 H 	 -	 M

108 

139.7

23

1.2

40.9 

123

Ø 6.3

Ø 2.3

47
 Déverrouillé

70
Verrouillé

29 Verrouillé
25 Déverrouillé

4 trous Ø        pour fixation par rivets uniquementH

Disponible avec 
ou sans serrure 
(voir sélection 
des références)

4 x R 5

4 x Ø
pour montage riveté uniquement

Porte

96.8

86

118
95.2

H

64 Actionneur à fermeture par poussée
Tirer pour ouvrir · Actionneur à palette · Multipoints · Grande taille

Sélection des références

•	 Montage affleurant
•	 Nombreuses options de  
	 montage
•	 Options avec ou sans  
	 serrure 

Matériaux et finitions
Acier inoxydable poli, acier zingué 
ou à revêtement poudre noir

Accessoires
Clé plate, clés identiques, code de 
clé CH751 (2 clés par anneau) 
Référence : PK-10-01 
 
 
 
 

Clé surmoulée, clés identiques, 
code de clé CH751 (2 clés par 
anneau) 
Référence : PK-10-01-05 
 
 
 
 
 

Notes
Pour la configuration des câbles, 
voir l’outil de sélection des câbles 
sur Southco.com

H 	 Corps
0	 Soudé
1	 Trou de rivet débouchant 4.9
2	 Trou de rivet débouchant 5.2

L 	 Verrouillage
0	 Sans serrure
1	 Avec serrure, clés identiques CH751 (2 clés plates fournies)

M 	 Matériau
10	 Acier zingué 
20	 Acier inoxydable poli
50	 Acier, revêtement poudre noir

À utiliser avec des câbles AC, le raccord doit être œillet (2 pièces).  
Utilisez une goupille pour fixer le raccord d’embout (non fournie)

www.southco.com/AC


