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实际尺寸

AC-20 多点驱动装置
拉动开启式扣板

51.1

27.3

29.6

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62

51.1
(2.01)

27.3
(.68)

29.6
(1.17)

线缆B

线缆A

门板准备

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62

最大门厚-8 

AC - 20 - 3 L  1 - PP - KC

KC  钥匙代码
 (省略锁定选项钥匙1、2、4、5和9) 
*KD10钥匙不同(只在 L 为3，6时使用) 
*MK10万能钥匙，钥匙不同(只在 L 为6时使用)

* 提供10种不同钥匙编码的钥匙。 

L  锁定选项
0 非锁定 
1 双向钥匙 (不带钥匙-R001) 
2 双向钥匙 (包含2把钥匙-R001) 
3 双向钥匙 (钥匙不同-包含2把钥匙)

4 标准钥匙 (不带钥匙-CH751)

5 标准钥匙 (包含2把钥匙-CH751)

6 标准钥匙 (钥匙不同-包含2把钥匙)

9 不安装锁式插头 (详情请参阅附注)

PP  扣板表面处理 
30 镀铬，抛光
50 黑色粉末涂层

尺寸单位为毫米，除非另有声明

• 单点或多点驱动
• 可兼容多种转动式门锁
• 环境密封

材料和表面处理
锁套：尼龙加玻纤，黑色

扣板：锌合金，黑色粉末涂层或
镀铬

安装说明
提供的固定螺母的最大拧紧 

力矩 3N•m

附注
锁芯选择，详细钥匙信息和 

索斯科® 钥匙选择，请参阅 

第190页

可以配置1或2条线缆，请参阅 

southco.com的线缆选择工具。

零件号
请参阅表格

www.southco.com/AC
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R3 - 22 - 3 L  0 - F  0

F  表面处理
1 经过镀铬抛光 
5 黑色粉末涂层 
7 白色粉末涂层
 

L  锁定选项
0 不带锁 
1 双向钥匙 (不带钥匙-R001) 
2 双向钥匙 (包含2把钥匙-R001)

4 标准钥匙 (不带钥匙-CH751)

5 标准钥匙 (包含2把钥匙-CH751)

9 不安装锁式插头 (详情请参阅附注)

零件号为 R3-23-161-11 的固定支架的螺钉
前门厚度 8号自攻螺钉 (每个门锁订购4个)

1.5 - 4.8 R3-23-250-01

4.8 - 9.5 R3-23-250-02

R3-22 多点驱动装置
拉动开启式扣板

门板准备

固定支架
(另外订购)

100 

118

100

85 9
118

2X 16.5 

1.5-9.5

118

32-50

门的背面门板

门的正面门板

背面 
门板

背面门板

116

18.2

128.7 

22-50 

32-50 

前
边缘

前边缘

多点线缆(不提供)

68.5110

71

102 固定支架
R3-23-161-11

(另外订购)

包括线缆
固定夹

固定螺钉(4x)请参阅下表
(另外订购)

29.6

17.3

170

119

93.7

6.4 

95.2 18.24X Ø 5.2 ± 0.1

80.9

131.7

52

12.62

尺寸单位为毫米，除非另有声明

• 单点或多点驱动 

• 可兼容多种转动式门锁
• 环境密封

材料和表面处理
门锁组件：锌合金，黑色或白色
粉末涂层或镀铬。 

固定支架：钢，镀锌

安装说明
固定螺钉的最大拧紧力矩： 

2.8N•m  

附注
锁芯选择，详细钥匙信息和 

索斯科® 钥匙选择，请参阅 

第190页

可以配置1或2条线缆，请参阅 

southco.com的线缆选择工具。 

线缆固定支架需另外订购，请参
阅第323页。  

零件号
门锁、支架和固定螺钉需单独
订购

门锁请参阅表格

请使用零件号R3-23-161-11订购
固定支架

固定螺钉请参阅表格

www.southco.com/R4
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140 ±0.3
(5.512 ±.005) 4X Ø7

(.28)

56
(2.20)

103
(4.05)

125
(4.92)

197.7
(7.78)

4X R4
(.16)
8X R18
(.71)

70 ±0.3
(2.756 ±.005)

14 (.55)

211.3 (8.32)

131.1
(5.16)

43.6
(1.72)

21.1
(.83)

50
(1.97)

140 ±0.3
4X Ø7

56 103

125

197.7

4X R4

8X R18

70 ±0.3

 14

211.3

131.1

43.6
21.1

50

•  建议配合触发
器拉手使用

•  建议配合拉杆
使用

•   建议与线缆
配合使用

•   锁定与解锁 
版本建议与线缆
配合使用

零件号
触发器拉手 R4-0-51292

直接拉动

不带线缆支架的多点

门板预制件

带线缆支架的多点

带线缆支架的多点和锁定/
解锁电子驱动装置

触发器拉手(另外订购)

最大门板
厚度 

 AC-11 驱动器
大手柄 • 埋入式安装

零件号选择

AC - 11 - S  L  1 - 11 - KC

KC  钥匙代码
 (省略锁定选项钥匙0、1、2、4、5和9) 
*KD10 钥匙不同(只在 L 为3，6时使用) 
*MK10  万能钥匙，钥匙不同(只在为 L 6时使用)

* 提供10种不同钥匙编码的钥匙（10个一套）
* AC-10-EM型号需减去 10（仅使用 KD 和 MK）

S  驱动装置类型
 1 单点，直接拉动 
 2 多点，不带线缆支架
 3  多点，带线缆支架
 EM-3 带线缆支架的多点和电子锁定/

解锁 (锁定选项不可拣选“0”)

L  锁定选项
 0 不带钥匙锁定 (驱动装置不可拣选“EM-3”) 
 1 双向钥匙 (不带钥匙-R001) 
 2 双向钥匙 (包含2把钥匙-R001) 
 3 双向钥匙 (钥匙不同-包含2把钥匙) 
 4 标准钥匙 (不带钥匙-CH751) 
 5 标准钥匙 (包含2把钥匙-CH751) 
 6 标准钥匙 (钥匙不同-包含2把钥匙)
 7 双向钥匙 (提供2把钥匙-14603) 
 9 不安装锁式插头 (详情请参阅注意说明)

尺寸单位为毫米，除非另有声明

• 后面安装
• 埋入式安装
•  单点、多点或直接 

拉动驱动
• 多种钥匙代码选择
• 非钥匙锁定选择
•  电子锁定/解锁选择

材料与表面处理
锁壳、手柄、联动装置：  

尼龙加玻纤，黑色

螺纹柱头和线缆支架绳头： 

钢，锌镍合金

锁壳和手柄垫圈： 

背胶泡沫，黑色

安装说明
安装螺母 (M6 x 1) 不提供。 

安装螺母的安装力矩不超过 

7 N•m

附注
有关线缆配置，请参阅 

southco.com的线缆选择工具。

注意： 
与杆/线缆配合使用，推荐旋转 

板使用按压式固定件件：索斯科
零件号R4-0-43922。请参阅商品
图J-R4-0-43922，了解更多信息和
选项。

锁芯选择，详细钥匙信息和 

索斯科® 钥匙选择，请参阅 

第190页

特定钥匙代码选项，请联系客服
中心。

www.southco.com/AC
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尺寸单位为毫米，除非另有声明

AC-15 驱动装置
大手柄 · 表面安装

• 后面安装
• 表面安装类型
• 直接拉动进行驱动
• 多种钥匙编码选择
• 非锁定款式

材料与表面处理
外壳、手柄、联动装置： 
高强度尼龙加玻纤，黑色
螺纹嵌件：黄铜，本色
外壳和手柄垫圈： 

胶粘式泡沫垫，黑色

安装说明
安装硬件(M6 x 1)不提供。推荐螺
钉长度=门板厚度 + 10.0 安装螺
母的安装力矩不超过7 Nm

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

AC - 15 - 1 L  1 - 11 - KC
KC  钥匙编码
(省略锁定选项钥匙0、1、2、4、5和9) 
*KD10钥匙不同(只在 L 为3、6时使用) 
*MK10万能钥匙，钥匙不同(只在 L 为6时使用)

* 提供10种不同钥匙编码的钥匙(10个一套)

L  锁定选项
0 非锁定 
1 双向钥匙(不带钥匙-R001) 
2 双向钥匙(包含2把钥匙-R001) 
3 双向钥匙(钥匙不同-包含2把钥匙) 
4 标准钥匙(不带钥匙-CH751) 
5 标准钥匙(包含2把钥匙-CH751) 
6 标准钥匙(钥匙不同-包含2把钥匙) 
9 不安装锁芯(详情请参阅附注)

实际尺寸

零件号选择 

附注：
有关锁芯选择、详细钥匙信息和
全面索斯科® 
钥匙选择系统，请参阅“PK锁
芯”部分。
有关特定钥匙编码选择， 
请联系索斯科。



尺寸单位为毫米，除非另有声明
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43.3

26.2 ± 0.2

6±0.134±0.3

17.1±0.2

3x Ø7 ±0.1

120±0.3

2x 11

24.412.2

22

455.5
(2.18)

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

1203X Ø 7

34 16

35 105

38.1
29.8

2.9

218 

84

55

65

120 

34

零件号
触发器拉手 R4-0-51292

材料与表面处理
线缆拉手套件零件号 滑轮式支架 圆筒形支架

AC-15-901-79 镀锌钢 铝压铸

触发器拉手

线缆拉手

门板预制件

门板预制件

218.2

0.4
最小面板
厚度

线缆需另外订购

M6 x 16螺钉
内六角头

圆筒形支架

滑轮式支架子装配件
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实际尺寸
108.3 门板

门板 
厚度

线缆位置1

5.7

38.3

53.7

28.7

80±0.3 
2xØ 4.5±0.1 
(通孔安装孔)

91.6±0.3
5.8±0.1

42±0.5
21±0.2

4xR5最大

线缆位置2

实际尺寸

零件号
AC-60-101-11

零件号
AC-70-101-11

线缆定位 板厚 线缆行程
位置1 12.5最大 11.1 

位置2 16最大 13.2

AC 单点驱动器
T 型手柄

AC 单点驱动器
塑料扣板和锁壳

拉动方向

45
锁壳

T型手柄

60 

104.5

117开启

25±0.2

40±0.2 

4xØ 4.5±0.1 
(通孔安装) 

56

线缆夹 20.8

21.7 23

尺寸单位为毫米，除非另有声明www.southco.com/AC

www.southco.com/AC

• 前面安装
• 埋入式
• 两种线缆安装选择 

材料和表面处理
扣板和锁壳：尼龙加玻纤，黑色 

弹簧：不锈钢，钝化

附注
有关线缆配置，请参阅 

southco.com的线缆选择工具。

零件号
请参阅表格参阅表格

• 表面安装
• 抓握面积大
• 拉动操控 

材料和表面处理
锁壳：PC/ABS，黑色 
T型手柄和滑块：尼龙加玻纤、
黑色 
夹子：乙缩醛，黑色 
弹簧：不锈钢，钝化

附注
有关线缆配置，请参阅 
southco.com的线缆选择工具。

零件号
请参阅表格参阅表格
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实际尺寸

实际尺寸

零件号
AC-80-101-11

AC 单点驱动器
按钮

AC 单点驱动器
铝制桨板和锁壳

零件号
AC-75-101-11

线缆定位 板厚 线缆行程
位置1 12.5 最大 11.1

位置2 16 最大 13.2 

位置3 16 最大 13.2

49.213

96.2

30.3

线缆位置3

线缆位置2

线缆位置1

81

38.9

18.9

4xR5最大

门

2xØ 4.5 ±0.1
(通孔安装)

73

4 ±0.1 

35.2

35.9

108.3 门板

门板 
厚度

线缆位置1

5.7

38.3

53.7

28.7

80±0.3 
2 x Ø 4.5±0.1 
(通孔安装孔)

91.6±0.3
5.8±0.1

42±0.5
21±0.2

4 x R5最大

线缆位置2

49.213

96.2

30.3

线缆位置3

线缆位置2

线缆位置1

81

38.9

18.9

4xR5最大

门

2xØ 4.5 ±0.1
(通孔安装)

73

4 ±0.1 

35.2

35.9

108.3 门板

门板 
厚度

线缆位置1

5.7

38.3

53.7

28.7

80±0.3 
2 x Ø 4.5±0.1 
(通孔安装孔)

91.6±0.3
5.8±0.1

42±0.5
21±0.2

4 x R5最大

线缆位置2

Ø 26把手
6

64.6

门板

安装螺母

锁壳

26
最大板厚

转舌

Ø 32 +1
-0

30±0.2  
双D孔准备 

13.7 线缆行程

Ø 38

尺寸单位为毫米，除非另有声明 www.southco.com/AC

www.southco.com/AC

• 前面安装
• 可选3种线缆安装
• 低平式
• 坚固材料 

材料和表面处理
扣板和锁壳： 

铝、黑色粉末、涂层

附注
有关线缆配置，请参阅 

southco.com的线缆选择工具。

零件号
请参阅表格参阅表格

• 埋入式
• 包含安装零件 

材料和表面处理
按钮和锁壳：  

PC/ABS、黑色 

转舌：尼龙加玻纤，黑色 

弹簧：不锈钢，钝化

附注
有关线缆配置，请参阅 

southco.com的线缆选择工具。

零件号
请参阅表格参阅表格
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尺寸单位为毫米，除非另有声明

169.2

47.5

4.5 20

28.2

12

15

实际尺寸

AC-50单点和多点驱动器
按压手柄

•  可选择单点或多点驱动
方式

•  适用于管状或圆形安装
表面 

材料与表面处理
盖面、按钮、外壳：尼龙加玻纤，
黑色杠杆：钢，镀锌或压铸铝，
镀镍

安装说明
• �安装管的最小直径为26.8 mm

•  �螺钉的安装扭矩最大不得超
过2 N-m (建议使用钻孔螺钉
或铆钉)

www.southco.com/AC

零件号
AC-50-101-11

零件号
AC-50-301-11

单点驱动

门板预制件

多点驱动

按钮行程

161.4
(6.35)

4.5
(.18)

15.2

21.7

129.5

141.4

18

6.7

44
(1.73)

28.2
(1.11)

R 13.4
(.53) 20

(.8)

2X M5螺纹

线缆行程(两侧)

20.95.9

129.6

141.4

169.2

44

4.5 20

28.2

12

13
按钮行程

线缆行程

拉动方向

包括固定夹
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實際尺寸

(2 PL)当使用AC线缆，必须用眼孔接口, 
并用开口销钉与眼孔接上。

108 

139.7

23

1.2

40.9 

123

Ø 6.3

Ø 2.3

47
 未鎖定

70
鎖定

29 鎖定
25 未鎖定

4 x Ø       只用於鉚釘固定H

提供帶
或不帶鎖
(請參閱
零件號選項)

4 x R 5
最大 

4 x Ø
只用於鉚釘固定

門

96.8

86

118
95.2

H

64 - 40 - 4 L   H  - M

64 按压式驱动装置
拉动开启 • 带闸板拉手的驱动装置 • 多点 • 大型

零件号选项

H  锁套
0 焊接
1  铆钉通孔 4.9
2  铆钉通孔 5.2 

L  锁型
0 不带锁
1  与CH751钥匙相配的钥匙锁定 (提供两把扁平式钥匙)

M  材料
10 钢，镀锌
20 不锈钢，抛光
50 钢，黑色粉末涂层

尺寸单位为毫米，除非另有声明

• 埋入式安装
• 可选带锁和不带锁
• 多种固定样式 

材料与表面处理
不锈钢，抛光，钢，镀锌或黑色
粉末涂层

附件
扁平钥匙，与CH751相配 

(单环两把钥匙)   

零件号:PK-10-01   

     

     

     

     

 

手柄注塑钥匙，与CH751相配 

(单环两把钥匙)   

零件号:PK-10-01-05  

     

     

     

     

 

附注
有关线缆配置，请参阅 

southco.com的线缆选择工具。

www.southco.com/64


