)

SlElEIE]

E3 Cierre de presion VISE ACTION®

Carcasa de acero inoxidable - Operado por herramienta
Compacto - Espesor fijo 0 adjustable - Tamafio 19,1 mm

e Intrusion minima en el ESPESOR F1JO ESPESOR AJUSTABLE

panel Espesor de puerta

.. . Rango de Espesor

e Compresion consistente 13 M. (puerta ms [6] Rango de Espesor Efg’;j‘;f(‘gje‘:;;enﬁﬁ I(%ledidoin i

pre'fiiada Junta BXtErlOr)_> junta exterior) cerrada)

Bastidor — ) _’r
o Excelente acabado Bastidor — Trinquete
e Resistencia a la corrosion Puerta—»|
. Puerta —

e QOperado por herramienta

para mayor segurida ota ~ Trinquete ethgpiBarx
e Cumplen con la norma mfrllit';?ede

EN45545-3 E60 o

29 T 29
"""1 Carcasa
Material y Acabado 6.4
. ,y Tuerca de Carcasa

Acero inoxidable grados 304 y 316 montaje -
....... .. Tuercade
Resistencia » montaje
Compresion: 6.4 mm ~ 2
Carga méxima estética: 6.4 = 30
Espesor ?!UStable:BOO N *Estilos de cabeza estandar del ferrocarril y 64 —» 55
Espesorf|jo450N ___________________________ Bellcore 216, 9 mm *Estilos de cabeza estandar del ferrocarril y
Estanqueidad Bellcore 216, 9 mm
Homologacion NEMA 4 e IP65 Cierre abierto

Tipo “A” Sentido horario para cerrar

usando la junta suministrada Cierre cerrado

Notas de Instalacién /0‘ Tipo “A” Sentido horario para cerrar
Par de apriete recomendado para —>| |<— 18

las tuercas de montaje: 20 N-m I’ “I
Espesor ajustable: Coloque el I I
trinquete de tal forma que la F- [ -1
: l
F e
I I

funcién de cierre pueda realizarse

manualmente de forma confortable
Espesor fijo: par del tornillo de

montaje 10 N-m

Llaves y Accesorios

- Trinquete
Verpaglnasll8-121 ....................... (posicion ahierta) 025 /

Los indicadores se
alinean cuando
el pestillo esta

cerrado

Trinquete
(posicidn abierta)

Puerta

Espesor ajustable
24

Espesor fijo
36

Instalacion opcional:
Taladro redondo con
/\/ arandela dentada

®
www.southco.com/E3 Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma SOU thCO



ESPESOR F1J0

E3 - C[RI[H|- UUO

ESPESOR AJUSTABLE

E3 - C[R|[H|- 00

[H]Tipos de cabeza
3 4 10 n 15 20
Triangular Cuadrada de Cuadrada de Estandar del Bellcore Triangular de
de 7 mm 7 mm 8mm Ferrocarril 216 8mm
[R] Rotacidn [R] Rotacion
12 29 1 22
' @ Tipo l ‘ @ Tipo .

Cierres desensamblado
Sentido antihorario
para cerrar

Cierres desensamblado
Sentido horario
para cerrar

Referencia de trinquete
(solicite el cierre por separado)

Cierres desensamblado
Sentido antihorario
para cerrar

Cierres desensamblado
Sentido horario
para cerrar

Referencia de trinquete
(solicite el cierre por separado)

Espesor
minimo

Espesor
maximo

Tipo de

. Referencia
trinquete

Trinquete
curvado
totalmente hacia
delante

3.3 147

£3-28-201-24
Trinquete
curvado
totalmente hacia
atras

56.6 66.5

Trinquete
curvado hacia
delante

14.6 30.3

Agarre Referencia Agarre Referencia
4 E3-28-700-24 24 E3-28-710-24
6 E3-28-701-24 26 E3-28-711-24
8 E3-28-702-24 28 E3-28-712-24
10 E3-28-703-24 30 E3-28-713-24
12 E3-28-704-24 32 E3-28-714-24
14 E3-28-705-24 34 E3-28-715-24
16 E3-28-706-24 36 E3-28-716-24
18 E3-28-707-24 38 E3-28-717-24
20 E3-28-708-24 40 E3-28-718-24
22 E3-28-709-24 42 E3-28-719-24
southco

: E£3-28-202-24
Trinquete
curvado

hacia atras

42 5.7

28.2 44.5 Trinquete recto | E3-28-203-24

Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

Seleccion de la Referencia
Ver tabla

El cierre y el trinquete se piden por
separado

Seleccione espesor en tabla de
trinquetes; si su agarre queda
entre dos opciones, elija el menor.

www.southco.com/E3



E3 Cierre de presion VISE ACTION®

Carcasa de acero inoxidable - Operado por herramienta
Resistente a altas presiones - Espesor fijo 0 adjustable - Tamafio: 19,1 mm

3 SlilEl €]

e Compresion consistente
pre-fijada

e Excelente acabado

¢ Resistencia a la corrosion

e Cumplen con la norma
IP69K

e Limpieza facil
e Cumple la norma
DIN EN 1672-2

e QOperado por herramienta
para mayor segurida

e Cumplen con la norma
EN45545-3 E6O

Material y Acabado
Acero inoxidable 316

Resistencia

Compresién: 6.4 mm
Carga méaxima estética:
Espesor ajustable:600 N
Espesor fijo: 450 N

Llaves
Para ser usado con la llave E3-17-1

Instalacién
El par de apriete recomendado

para la tuerca de montaje es de
20 N-m.

Accesorios

Junta de brida de repuesto
E5-17-101

ESPESOR FLIO ESPESOR AJUSTABLE

Espesor
de puerta Espesor

18 Méx. [6] Rango de Espesor de puerta
(puerta mas | |= 18 Max.

junta exterior) ( Bastidor (puerta mas
‘| [ Trinquete junta exterior) —|
ﬁ/ 14 (Plano) .

Puerta — o Puerta —| L
S
1

Junta 45 )
superior 143 L e

Pig
\ .
= 32 ol

[6] Rango de Espesor

Bastidor

/_ Trinquete

- !

-

TTTTTTTTTT _ *

29 B mrr]litlallqede ? D L =
) |<— 6.4

- 6.4 L
Junta - \—Tuerca de Junta T Tuerca de Accidn

exterior || montaje ggct'ﬁg superior montaje de tiro

Junta
143 48 exterior | 693

Cierre ahierto Cierre cerrado
Tipo “A” Sentido horario para cerrar Tipo “A” Sentido horario para cerrar

T———T - =N
|

¥

Trinquete
(posicidn abierta)

www.southco.com/E3

Bastidor é
Puerta i

Espesor fijo g225 Espesor ajustable
36 24

Instalacion opcional:
Taladro redondo con
arandela dentada

®
Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma SOuthCO



[H]Tipos de cabeza

4

O

Cuadrada de
17 mm

ESPESOR F1JO ESPESOR AJUSTABLE

E3-H[R|38 - UUD E3-H[R/38-00

[R] Rotacidn [R] Rotacidn
12 29 1 22
‘ @ Tipo . ‘ @ Tipo '
Cierres desensamblado Cierres desensamblado Cierres desensamblado Cierres desensamblado
Sentido horario Sentido antihorario Sentido horario Sentido antihorario
para cerrar para cerrar para cerrar para cerrar

Referencia de leva, espesor fijo

Referencia de leva, espesor ajustable

Espesor Referencia Espesor Referencia
20 E5-1200-24 40 E£5-1210-24 ECPIERATT [ Tipodeleva Referencia
Sl Bl minimo ~ maximo
22 E5-1201-24 42 E5-1211-24
Leva
24 E5-1202-24 44 E5-1212-24 164 322 desplazada al
26 E5-1203-24 16 £5-1213-24 ' ' maximo, hacia
adelante
28 E5-1204-24 48 E5-1214-24 i E3-28-201-24
eva
30 E5-1205-24 50 E5-1215-24
713 81.2 (Gt
32 E5-1206-24 52 E5-1216-24 al maximo,
invertida
34 E5-1207-24 54 E5-1217-24
Desplazada,
36 E5-1208-24 56 E5-1218-24 30.4 46.1 hacia adelante 12820000
38 E5-1209-24 58 E5-1219-24 Desplazada,
57.6 733 ; ;
invertida
439 59.6 Leva recta E3-28-203-24

®
SOUthCO Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

Seleccion de la Referencia

Ver tabla
El cierre y la leva se piden por
separado

Seleccione espesor en tabla de
trinquetes; si su agarre queda entre
dos opciones, elija el menor.

www.southco.com/E3




E3 Cierre de presion VISE ACTION®

Carcasa de acero inoxidable - Operado por herramienta
Serie con cubierta biestable - Agarre fijo 0 ajustable - Tamafio 19,1 mm

Compresion consistente ESPESOR F1J0 ESPESOR AJUSTABLE
pre-fijada Espesor de puerta Espesor de puerta
Excelente acabado 18 Max. ([iuert? més) [6] Espesor 18 Max. (puerta mas
PP : Junta exterior) —s- |- (medido en posicion junta exterior) —-|
Dlsenad_o para _funclonar Bastidor corrada) ‘
con cubierta biestable con B Bastidor
aleta aparte Puerta —» .
La cubierta emerge en — Tringuete Puerta ——»
posicion ahierta cuando é Tornillo de Junta exterior —_|
el cierre no esta fijado, lo = /  montaje Vol Lt
que proporciona indicacion 029 | | ] E 029
visual de su estado 1 ~_| ¢ i 1 Y
: - I e — Carcasa
* Operado por herramienta ¥_Tuema’de __—
para mayor segurida montaje | nﬁ‘g;ﬁjjee
e EN45545-3 E60 Compliant 64— 693
64— |[—— 48 —» : - ¥ T
Materiales y acabado

Cierre: acero inoxidable 316 y 304.
Cubierta: acero inoxidable 316.

Datos de rendimiento
Compresion: 6,4 mm

Agarre ajustable: maxima carga
estatica, 600 N

Agarre fijo: maxima carga estatica,
450N

Notas sobre hermeticidad

Cierre: Homologacion NEMA 4 e [P65
usando |a junta suministrada

Cierre con Cubierta biestable:
Homologacion NEMA 4 e IP65
usando |a junta suministrada

Instalacion

El par de apriete recomendado
para la tuerca de montaje es de
15 N-m.

Agarre ajustable: cologue la leva
de modo que la funcién de cierre
pueda lograrse facilmente con la
mano.

Espesor fijo: par del tornillo de

Cubierta hiestahle con aleta
Referencia E3-80-251-40 (se pide por separado)

Cierre con cubierta
hiestahle

Cabeza
modificada

Aleta

110°

|
-~ 201 —]
Cubierta en posicion

ahierta posicion abierta

La cubierta vuelve a la

Cubierta biestable con aleta instalada

en el pestillo de la cubierta hiestahle
La cubierta biestable sélo puede cerrarse completamente
cuando el pestillo esta totalmente asegurado y la aleta
encaja en la muesca del cabezal modificado.

Cabeza
modificada

7.55

I 1T

Cubierta en posicion
cerrada

montaje 10 Nm

Llaves y accesorios

Ver pagina 118-121 (los tipos de
cabeza modificados funcionan con
las llaves estandar)

Espesor fijo
36

Bastidor
Puerta

Espesor ajustable
24

Make Safety Visible™

Instalacién opcional:
Taladro redondo con
arandela dentada

by Southco

www.southco.com/E3 Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

soucthco









E3Cierres de Previ8E ACTION

Carcasa de acero inoxidable - Indicador visual del estado del ¢
Rango de Espesores fijo 0 ajustable - Tamafno 19,1 mm

» La funcién indica cuando el ESPESOR FIJO ESPESOR AJUSTABLE

cierre esta abierto Espesor de puerta
18 méx. (puerta mgg |

Rango déspesor | Espesor de puert Rango déspesor

« Compresion consistente ™ " i3 de briga) -/~ |  (medido en posicion |18 mﬁ:.t ép;grgﬁda) 5= Sgﬁ;"ﬁg’) en posicion

: cerrada
pre- jada Bastidor M ) Bastidot

+ Excelente acabado L I 14 Trinquete
. . » Puerta—» ) Puerta I's
» Resistencia a la corrosiéon /—Tnnquete

» Operado por herramienta T i Tornillo de —r
montaje w

para mayor segurida
« EN 45545-3 E60 Compliant 2365
—Carcasa l \ | Carcasa
L Tuercade | Conjuntodei Tuerca de
montaje merr(é?/ montaje

Junta de bri

Materiales y acabado Conjunio d
Acero inoxidable 316(MIM) y 304 cierr dJ -

....................................................... Junta de bri
Datos de rendimiento

Rango de Espesores ajustable:

Maxima carga estéatica: 556 N

Rango de Espesores jo: Maxima

carga estatica: 450 N

Notas sobre hermeticidad
Homologacion NEMA 4 e IP66/IP67 —f-q

usando la junta suministrada 17 —>1 ~— Espacio minim
....................................................... | para accilonar ¢

Instalacion - ot pomo: 46 @
El par de apriete recomepalado4® ! L /

la tuerca de montaje es d&20 N N
Rango de Espesores ajustable:
cologue la leva de modo que la.y
funcion de cierre pueda lograrse
facilmente con la mano

Rango de Espesores jo: par del
tornillo de montaje, ¥0 N

64— |[=— 48 —> 64— |+ 693 —™

Cierre abierto Cierre cerrado
Tipo “A” Sentido horario para cerrar Tipo “A” Sentido horario para cerrar

—0O

—|_|=—e7

‘<— 19

Llaves y accesorios \ Indicador visual
; con cierre abierto
Ver pagina 118-121

Make Safety Visible™
by Southco

Puerta

Espesor fijo . Espesor ajustable
36 24

Instalacion opcional:
Taladro redondo con
/\/ arandela dentada

®
www.southco.com/E3 Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma SOuthCO



[H]Tipos de cabeza

® 06 ® ©

Hexagonal de Con ranura Cuadrada de Estandar del Cuadrada de
8mm g mm Ferrocarril 7.35 mm
ESPESOR F1JO ESPESOR AJUSTABLE
@ Rotacion @ Rotacion
12 29 1 22

)

Cierres desensamblado
Sentido antihorario
para cerrar

Cierres desensamblado
Sentido horario
para cerrar

ORE

Cierres desensamblado
Sentido antihorario
para cerrar

Cierres desensamblado
Sentido horario
para cerrar

E3 - A[RI[H]- UU2
Tabla de referencia de leva
(solicite el cierre por separado)

Espesor Referencia Espesor Referencia
15 E3-28-700-24 35 E3-28-710-24
17 £3-28-701-24 37 E3-28-711-24
19 E£3-28-702-24 39 E3-28-712-24
21 E3-28-703-24 41 E3-28-713-24
23 E3-28-704-24 43 E3-28-714-24
25 E3-28-705-24 45 E3-28-715-24
27 E3-28-706-24 47 E3-28-716-24
29 E3-28-707-24 49 £3-28-717-24
31 E3-28-708-24 51 E3-28-718-24
33 E3-28-709-24 53 E£3-28-719-24

southco

E3 - A[R|[H]- 02

Tabla de referencia de leva
(solicite el cierre por separado)

Esp,es_ores Esp,es_ores Tipo de leva Referencia
minimo maximo
Leva desplazada
11.4 21.2 al maximo, hacia
adelante
E3-28-201-24
Leva desplazada
66.3 76.2 al méaximo,
invertida
954 11 Leva .desplazada,
hacia adelante
E3-28-202-24
526 68.3 Levq desp!azada,
invertida
38.9 54.6 Leva recta E3-28-203-24

Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

Seleccion de la referencia
Ver tabla
El cierre y la leva se piden por
separado.

Seleccione el Rango de Espesores
en la tabla de leva. Rango de
Espesores fijo: si su Rango de
Espesores queda entre dos
opciones, elija el menor.

www.southco.com/E3



)- E3 Cierres de Presion VISE ACTION®

Carcasa de aluminio - Operado por herramienta
Espesor fijo 0 adjustable - Tamafio 19,1 mm

e Peso ligero ESPESOR F1J0 ESPESOR AJUSTABLE
e Compresion consistente
pre-fijada Espesor de puerta Espesor de puerta
e Excelente acabado 18 Max. cierre desensamblado 18 Méax. cierre desensamblado
O RO AR T (puerta més junta exterior) ] Espesor (puerta mas junta exterior) [6 Espesor

(medido en posicion cerrada)

Trinquete

Bl 1€ -

° Operado por herramienta \_> — (medido en posicion cerrada) —
para mayor segurida Bastidor Bastidor
-t

e EN 45545-3 E60 Compliant

Junta Junta [
exterior exterior Pl
. Trinquete /
Material y acabado é il _Tﬁ\ ¢
2. a 2 0 B ornifio ae
Aluminio, anodizado o pulverizado ", montaje a
en negro g2 » i g29
e b v
Conjunto de anodizado duro en 1
) ~ Carcasa ‘—'\ Carcasa
negro - Leva y mecanismos de acero | Inugr:g]ge | Tuerga.de
- montaje
inoxidable , 35 "
Todos los demés acabados - Leva y 6.4—» 69
mecanismos de acero 6.4 — 47
Datos de rendimiento
Compresion: 6.4 mm Cierre abierto . Cierre cerrado
Maxima carga estatica: 530 N Tipo “A” Sentido horario para cerrar Tipo “A” Sentido horario para cerrar

Cumple con la norma DINEN 61373 = 15

sobre vibraciones 18 °/ |
Estanqueidad / 1 / 7 T

75° Lo
Homologacion NEMA 4 e IP65 / .r | |_T

usando la junta suministrada

Instalacion
El par de apriete recomendado para
la tuerca de montaje es de 20 N-m

o Trinquefg ' B

(posicion abierta)

Trinquéte
(posicion ahierta)

Rango de Espesores ajustable: 920 g20

cologue la leva de modo que la Los indicadores se
funcion de cierre pueda lograrse alinean cuando
facilmente con la mano el pestillo esta

Llaves y accesorios cerrado

Ver pagina 118-121

Seleccion nimero de pieza
Ver tabla.

Espesor ajustable
24

Instalacion opcional:
Taladro redondo con
/\/ arandela dentada

®
www.southco.com/E3 Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma SOuU thCO



Instalacion Instalacion
ensamblado desensamblado

Seleccion de la referencia

Acabado

59 Anodizado Duro color Negro

E3 _ IE . 06 Pulverizado Natural
56 Pulverizado negro

16 Pulverizado plateado

[H]Tipos de Cabeza
3 4 6 9 10 " 15
Triangular Cuadrada de Hexagonal Con ranura Cuadrada de Estandar del Bellcore
de 7 mm 7 mm de 8 mm 8mm Ferrocarril 216
ESPESOR F1J0 ESPESOR AJUSTABLE
|E| Rotacion |E| Rotacion
10 12 27 29 1 22
‘ ‘ Tipo ‘ Tipo ‘ ‘ Tipo ‘
Cierres ensamblado  Cierres desensamblado Cierres ensamblado Cierres desensamblado Cierres desensamblado Cierres desensamblado
Sentido horario Sentido horario Sentido antihorario Sentido antihorario Sentido horario Sentido antihorario
para cerrar para cerrar para cerrar para cerrar para cerrar para cerrar

[6] Tabla de Espesores (6] Minimo Méximo Tipo de leva
Espesor

Esnesor Max. Espesor de la Esesor Max. Espesor de la
T';tal [6] | Puerta para Cierre Tlllltal 6] | Puerta para Cierre Leva desplazada al
Ensamblado Ensamblado 16,4 32,2 maéximo, hacia

20 00 1 40 10 1 adelante
22 01 2 42 11 713 812 Leva desplazada al
24 02 4 44 12 ' ' maximo, invertida
26 03 5 46 13 304 161 Leva desplazada, hacia
28 04 6 48 14 ; 9 ' ' adelante
30 |05 5 |15 576 733 Leva desplazada,
32 06 52 16 ’ ' invertida
34 07 7 o4 17 3 439 59,6 Leva recta
36 08 56 18
38 09 58 19

For Fixed Grip, if your grip is between two options choose the smaller grip

®
SOUthCO Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma



E3 Cierres de Presion VISE ACTION®

Carcasa de acero inoxidable - Operado por herramienta 0 manualmente
Espesor ajustable - Tamafio 13,5 mm

Dimensiones reducidas
Compresion consistente
pre-fijada

Agarre facil

Resistencia a la corrosion

Operado por herramienta
para mayor segurida

EN 45545-3 E60 Compliant

Sl (€]

£60

Materiales y acabado
Acero inoxidable 316(MIM) y 304

Resistencia

Compresidn: 4.3 mm
Carga maxima estatica: 356 N

Estanqueidad

Homologacion NEMA 4 e [P65
usando la junta suministrada

Instalacion

El par de apriete recomendado para
la tuerca de montaje es de 20 N-m
Rango de Espesores ajustable:
cologue la leva de modo que la
funcion de cierre pueda lograrse
facilmente con la mano

Llaves y accesorios
Ver pagina 118-121

www.southco.com/E3

Pomo alineado
con el trinquete en
posicion cerrada

Junta exterior

Bastidor

@ Rango de espesores totales
(medido en posicion cerrada)

Carcasa

Espesor de
la puerta
13 Méx. (puerta mas

junta exterior)

37 —

Tuerca de montaje

Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

Puerta

13.5

soucthco



E3 - R/ H] - 6] F|

|E| Acabado
2 Electropulido

|E Tipos de Cabeza
5 6 1 9
Llave de tubo Hexagonal Tipo Pomo Con ranura
SOUTHCO® de 4 mm Estandar
[R| Rotacidn
5 24
‘ Tipo ‘
“2"
Cierres desensamblado Cierres desensamblado
Sentido horario Sentido antihorario
para cerrar para cerrar
|E| Espesor total Min. Max.
1 3.2 6.4
2 6.4 9.5
3 9.5 12.7
4 12.7 15.9
5 15.9 19
6 19 22.2
1 22.2 25.4
8 25.4 28.6

®
SOUthCO Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

Seleccion de referencia
Ver tabla




];

E3 Cierres de Presion VISE ACTION® - Accesorios

Soporte de montaje y copa fijos

Material y Acabado
Acero inoxidable o acero
galvanizado con junta térica de

Estanqueidad

El sellado medioambiental se
consigue instalando el cierre con la
junta exterior y sellando la rosca de
los tornillos de montaje.

Para utilizar con cierres de presién
E3 VISE ACTION® grandes con un
(inico taladro de montaje.

Soporte de montaje empotrado

1 |

Puerta Junta térica Junta comprimida

Soporte
72 enrasado

Espesor del
bastidor

Para calcular el agarre total, reste la profundidad de la copa
(D) al espesor del marco + junta comprimida

E3-77-25(D]- M

@ Profundidad < |E| Material
1 6,6 mm (para cabeza de tipo herramienta) 12 Acero galvanizado
2 9,3 mm (solo para cabeza de tipo estéandar del ferrocarril 24 Acero inoxidable 304

0 Bellcore 216)

Material y Acabado

Acero al carbono, recubrimiento de
polvo negro

www.southco.com/E3

Tapa plana

Para calcular el espedor total afiada la profundidad
de la cazoleta D. al espesror del cierre.

[0] Profundidad
1 19 mm. (para estilo con cabeza de pomo)
2 4'mm. (para estilo de cabeza con herramienta)

E5-2(M|-61D|-5
T—»@ Estilo de montaje

0 M5 Vastago
1 Através del orificio

®
Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma SOuthCO



E3 Cierres de Presion VISE ACTION® - Accesorios

Arandelas dentadas y juntas de sellado
Tapas de sellado - Manguito roscado

S 119
3

Junta de Sellado Arandela Dentada

Tamafio 13.5mm Tamaiio 19.1mm Tamafio 19.1mm

g19 g31
716 i< 0.8 Vs g27 =1 \ —m{—=— Espesor 0.8

19.1
A
0226
135 0222 38
205 '
Modelo Referencia Modelo Referencia
Junta de sellado pequefia E3-0-30268-02 Arandela dentada grande 90-6-875
Junta de sellado grande E5-17
Tapa de Sellado
Diametro del Taladro Dimensiones
de Montaje del Cierre
fG F A B gc | D
16 13,5 40 20 29 10,5
22,5 19,6 47 28 35 11,7

Modelo Referencia

Tapa de sellado pequefia 90-1

Tapa de sellado grande 90-3

Cubierta de sellado hiestahle: acero inoxidahle

Cubierta en posicion abierta Cubierta en posicion

cerrada
- e
? TR =V )
/ 40.1_4 T L, } T

La cubierta vuelve a
la posicion abierta

Referencia
E3-80-252-40

Modelo

Cubierta de sellado biestable, 19,1 mm

southco

Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

Material y Acabado

Junta de sellado: Neopreno, natural.
Arandela dentada:

Acero, chapado en zinc

La arandela dentada se utiliza para
instalacién de taladro redondo en
madera y materiales similares de
baja densidad

Formula de ajuste

Junta de sellado: sume 0.4 al
espesor de la puerta

Arandela dentada: sume 0.8 al
espesor de la puerta

Material y Acabado

Tapa de sellado: Elastémero
termoplastico(MIM), negro

La cubierta de sellado
termoplastico no puede usarse con
cabezas de tipo estandar del
ferrocarril ni Bellcore 216.

Formula de ajuste
Cubierta de sellado: sume 2,3 al
espesor de la puerta

Material y Acabado
Tapa de sellado: electropulido

La cubierta de sellado biestable
solo puede usarse con cabezas de
tipo herramienta

Formula de ajuste

Cubierta de sellado: sume 2,0 al
espesor de la puerta

www.southco.com/E3



ol n Q E3 Cierres de Presion VISE ACTION® - Accesorios
i/l Soportes para candado - Orejetas de tirar - Tuercas manguito

Material y Acabado Soporte para candado (Cuadrado) Soporte para candado (Redondo)
Soporte para candado: Acero

. . 33
inoxidable, pulverizado en negro =2
....................................................... g 11 ¢225

Estanqueidad T
Para proporcionar sellado 93 us || .
medioambiental utilize dos juntas I

exteriores y afiada el espesor de I ——

2

=

T

res  afada f espeso v ol
cada junta exterior comprimida y el p22 g1l
espesor del soporte al espesor de
su puerta.

Notas Modelo Referencia
Soporte para candado: Sélo para S"p"”ceung; gsndad" £3-77-101-31
modelos con un solo taladro de p— o @
a ~ 0porte para candado 77109
mqntaje y tamafio grande. redondo E3-77-102-31 )
Unicamente los modelos
desensamblados pueden

utilizarse con el soporte para
candado redondo
No apto para uso con llave tubular

Orejeta de Tirar (Pequefia) Orejeta de Tirar (Grande)
Southco
e En linea Perpendicular 24
Anadir 2,0 al grosor de |a puerta 19.2 —|<t—am 0222
.................... grosordefapuerta . _’l I‘_M 016 "H“

e 1
Material y Acabado o\ T o {} .

Orejeta de tirar: Nylon, negro 9 j
16 L
....................................................... "

Orejeta de tirar\f&k
: en linea con el Trinquete en
Modelo Referencia trinquete @x posicion cerrada

Orejeta de tirar pequefa - en linea E3-27-61
Orejeta de tirar pequefia - perpendicular E3-27-62 Orejeta de tirar P
Orejeta de tirar grande £3-27-1 perpendicular

con el Ve Borde de la puerta
trinquete

Material y Acabado

Aleacién de zinc Manguito roscado M22 (solo para cierres E3 grandes)

Instalacion

Para utilizar en puertas de doble

cara. Modelo A Referencia

Realizar un taladro estandar en

la cara exterior de la puertay un
taladro de 25 mm en la cara interior
de la puerta

0246 fuerea mangulo, | jp7mm | E3-34-263-36

Tuerca manguito,

25 mm E3-34-264-36
larga

®
www.southco.com/E3 Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma SOuthCO



VISE ACTION® - Accesorios

Llaves

E3 Cierres de Presion

0N

\
N

- ‘\\,
A 121

by

i)
ol

llave de tubo Southco®

Llaves - Zinc o Nylon

. _ [F] Acabado
7 ——. 1 Chapado en zinc

2 Zinc natural
3 Nylon negro

E3 - |H|-
3
Triangular de 7 mm

a

Cuadrada macho
de 8 mm

&

[H] Tipo de cabeza

s b

Triangular de 8 mm

Freno doble de 3 mm Cuadrada de 7 mm Cuadrada de 8 mm

11 12 14

Bellcore 216

Freno doble de 5 mm Bellcore electrdnica

15 17 25

s

E3-5-15

7

Estandar del Ferrocarril

Ferrocarril, macho 7 Tridngulo conico 17 Cuadrado Cuadrada macho Southco® Tubular 19.1
de 6 mm
E3-26-819-15
Southco® Tubular 13.5 Llaves Plastificadas Llaves Planas
Llave CH751 Llave R0O01 Llave CH751
PK-10-10-05 PK-10-10-05-KR001 PK-10-10
®
SOUthCO Dimensiones en milimetros a menos que se indique de otra forma

Material y Acabado

Operado por herramienta: Cinc,
niquelado brillante o natural; y
nailon, negro

Tubular: Acero, niquelado brillante

Referencia

Llave plastificada CH751:
Una llave: PK-10-10-05
Par: PK-10-01-05

Llave plastificada R001:
Una llave: PK-10-10-05-KR001
Par: PK-10-01-05-KR001

Llave plana
Par: PK-10-01

www.southco.com/E3





